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0 8 INFORMATIONS FINANCIERES CONSOLIDEES CONCERNANT LE PATRIMOINE,

LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DU GROUPE
Honoraires des Commissaires aux comptes

8.3 — HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

PricewaterhouseCoopers Audit Deloitte & Associés
Montant en euros HT % Montant en euros HT %

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Audit
Commissariat aux comptes,
certifications des comptes, examen
des comptes individuels et consolidés 1981323 1793610 %% 58% 2406438 2321139 90 % . 82%
Dont F T PPN .
m Emetteur ) 290523 273 948 mns 9% 290523 273 948 1% ~10%
m Filiales intégrées globalement 1690800 1519662 64 % 49% 2115915 2047 191 79 % 72 %
Autres diligences et prestations
directement liées a la mission
du commissaire aux comptes* 64218 263832 2% 8% 165708 448 411 6% o 16%
Dont F T PPN .
m Emetteur i 44000 0 2% 0% 124800 65800 5% ) 2%
m Filiales intégrées globalement 20218 263832 0% 8% 40908 382611 1% 14 %
SOUS-TOTAL AUDIT 2045541 2057 442 77 % 66% 2572146 2769550 96 % 98 %
Autres prestations rendues
par les réseaux aux filiales
intégrées globalement
Juridique, fiscal, social 622224 975372 23% 31 % 99529 53 448 4% ) 2%
Autres ) 0. ...78500 0% o 3% ! — 0 0%.......0%
SOUS-TOTAL AUTRES 622224 1053872 23 % 34% 99529 53 448 4% 2%
TOTAL 2667765 3111314 100 % 100% 2671675 2822998 100 % 100 %

*  Ces prestations concernent principalement des diligences réalisées dans le cadre de projets d'acquisitions.
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